
A4  Seçim tabloları
Halojen içermeyen kablolar

Kullanım kriterleri Kablo tanımlaması
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  Kullanım

Makineler ve sistemler:
Makine aksamının iç kablolaması
Kontrol panolarının iç kablolaması
Binalarda diğer devreler:
Aydınlatma devreleri
Güç devreleri
Ağ kabloları

  Standartlar

Düşük duman yoğunluğu
Baca gazının düşük toksisitesi
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
IEC 60332-3 uyarınca son derece alev geciktirici
Örneğin VDE, HAR, DIN veya UL uyarınca ...
Örneğin VDE, HAR, UL, lOV veya DNV Sertifi kasyonu ...

  Sıcaklık aralığı

+180 °C
+145 °C
+120 °C
+110 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+50 °C

0 °C
-5 °C

-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-60 °C

  Nominal gerilim

250 Vss
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1,8/3 KV

  Tasarım

Tek telli VDE 0295 sınıf 1
Çok telli VDE 0295 sınıf 2
İnce telli VDE 0295 sınıf 5
Ekstra ince telli VDE 0295 sınıf 6
Numara baskısı VDE 0293
VDE 0293-308; HD 308-S2 uyarınca renk kodu
DIN 47100 uyarınca renk kodu
Özel damar kimlik kodu
Tek renkler

Esnek kullanım
Sabit ve esnek kullanım
Sabit tesisat

Ana uygulama/tasarım
  Olası uygulama

Halojen 
içermeyen 
aksesuarlar:

Kablo koruma hortumları Kablo girişleri İşaretleme Aksesuarlar
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® tek damar işaretleme
Flexipart, işaretleme kovanları, Flexiprint
FLEXIMARK® kablo etiketleme
MİNİ sistem, makaron etiketleme
FLEXIMARK® bileşen etiketleme
LB LA etiketler
DYMO® etiket şeritleri

Kabartmalı metal plakalar, izole iletken uç kovanları
İzolasyonlu kablo pabuçları, TBTA izolasyon bandı
Makaron hortumları CMP/PKG/HSB/PLG
TEC uç kapakları
TEB dal birleşme yerleri
KW plastik bobin
Kablo bağları Temel Bağ/TY-RAP®/TY-FAST®

Diğer halojen içermeyen kablolar
talep halinde temin edilir.

*  NSHXAFö kullanımı – tüm standart nominal gerilim
classes: tasarım standardı VDE 0250-606 uyarınca sadece
“dış kılıfl ı” pabuçsuz kablolar.



Seçim tabloları  A4
Halojen içermeyen kablolar

Kullanım kriterleri Kablo tanımlaması
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  Kullanım

Makineler ve sistemler:
Makine aksamının iç kablolaması
Kontrol panolarının iç kablolaması
Binalarda diğer devreler:
Aydınlatma devreleri
Güç devreleri
Ağ kabloları

  Standartlar

Düşük duman yoğunluğu

Baca gazının düşük toksisitesi
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
IEC 60332-3 uyarınca son derece alev geciktirici
Örneğin VDE, HAR, DIN veya UL uyarınca ...
Örneğin VDE, HAR, UL, lOV veya DNV Sertifi kasyonu ...

  Sıcaklık aralığı

+180 °C

+145 °C
+120 °C
+110 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+50 °C

0 °C
-5 °C

-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-60 °C

  Nominal gerilim

250 Vss

300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1,8/3 KV

  Tasarım

Tek telli VDE 0295 sınıf 1

Çok telli VDE 0295 sınıf 2
İnce telli VDE 0295 sınıf 5
Ekstra ince telli VDE 0295 sınıf 6
Numara baskısı VDE 0293
VDE 0293-308; HD 308-S2 uyarınca renk kodu
DIN 47100 uyarınca renk kodu
Özel damar kimlik kodu
Tek renkler

Esnek kullanım
Sabit ve esnek kullanım 

Ana uygulama/tasarım 
  Olası uygulama

Halojen 
içermeyen 
aksesuarlar:

Kablo koruma hortumları Kablo girişleri İşaretleme Aksesuarlar
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® tek damar işaretleme
Flexipart, işaretleme kovanları, Flexiprint
FLEXIMARK® kablo etiketleme
MİNİ sistem, makaron etiketleme
FLEXIMARK® bileşen etiketleme
LB LA etiketler
DYMO® etiket şeritleri

Kabartmalı metal plakalar, izole iletken uç kovanları
İzolasyonlu kablo pabuçları, TBTA izolasyon bandı
Makaron hortumları CMP/PKG/HSB/PLG
TEC uç kapakları
TEB dal birleşme yerleri
KW plastik bobin
Kablo bağları Temel Bağ/TY-RAP®/TY-FAST®

Sabit tesisat
Sabit tesisat (özetle)

Diğer halojen içermeyen kablolar
talep halinde temin edilir.

*Nominal gerilim U0/U:  05Z-K = 300/500 Vac

için 07Z-K = 450/750 Vac için



A4  Seçim tabloları
Halojen içermeyen kablolar

Esnek kullanım
Sabit ve esnek kullanım
Sabit tesisat

Ana uygulama/tasarım 
  Olası uygulama

Diğer halojen içermeyen kablolar talep halinde temin edilir.
LÜTFEN DİKKATE ALIN: Halojen içermeyen fi ber optikleri Ek A11’de bulabilrsiniz.

Halojen 
içermeyen 
aksesuarlar:

Kablo koruma hortumları Kablo girişleri İşaretleme Aksesuarlar
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® tek damar işaretleme
Flexipart, işaretleme kovanları, Flexiprint
FLEXIMARK® kablo etiketleme
MİNİ sistem, makaron etiketleme
FLEXIMARK® bileşen etiketleme
LB LA etiketler
DYMO® etiket şeritleri

Kabartmalı metal plakalar, izole iletken uç kovanları
İzolasyonlu kablo pabuçları, TBTA izolasyon bandı
Makaron hortumları CMP/PKG/HSB/PLG
TEC uç kapakları
TEB dal birleşme yerleri
KW plastik bobin
Kablo bağları Temel Bağ/TY-RAP®/TY-FAST®

Kullanım kriterleri Kablo tanımlaması
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  Kullanım

Makineler ve sistemler:
Makine aksamının iç kablolaması
Kontrol panolarının iç kablolaması
Binalarda diğer devreler:
Aydınlatma devreleri
Güç devreleri
Ağ kabloları

  Standartlar

Düşük duman yoğunluğu
Baca gazının düşük toksisitesi
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
IEC 60332-3 uyarınca son derece alev geciktirici
Örneğin VDE, HAR, DIN veya UL uyarınca ...
Örneğin VDE, HAR, UL, lOV veya DNV Sertifi kasyonu ...

  Sıcaklık aralığı

+180 °C
+145 °C
+120 °C
+110 °C
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
+50 °C

0 °C
-5 °C

-15 °C
-20 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-60 °C

  Nominal gerilim

250 Vss
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1,8/3 KV

  Tasarım

Tek telli VDE 0295 sınıf 1
Çok telli VDE 0295 sınıf 2
İnce telli VDE 0295 sınıf 5
Ekstra ince telli VDE 0295 sınıf 6
Numara baskısı VDE 0293
VDE 0293-308; HD 308-S2 uyarınca renk kodu
DIN 47100 uyarınca renk kodu
Özel damar kimlik kodu
Tek renkler


