
 ÜRÜN BİLGİSİ

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

Çok çeşitli uygulamalar için PVC, sınıf 5, numara kodlamalı ve blendajlı, dış mekanda kullanım için ÖLFLEX® CLASSIC 110
BLACK 0,6/1 kV bağlantı ve kontrol kablosu,

Bilgi
İyi dış mekân performansı
EMC/Ekranlı
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Dış kullanım için uygun

Parazit sinyalleri

UV-dayanım

Uygulama alanı
Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler
Isıtma ve klima sistemleri
Güç santralleri
Frekans konvertörü ile çalışan üç fazlı AC motorlar için
EMC bakımından hassas ortamlarda
(elektromanyetik uyumluluk)
Servo motor beslemesi
Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.
Dış kaplamanın nominal asgari ortalama çeper kalınlığı en az 1,8 mm olan her ölçü: Güçlendirilmiş dış kaplamanın avantajlı
olabileceği uygulamalar

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı

Son durum (25.04.2024) 1 / 4
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16



 ÜRÜN BİLGİSİ

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

EN 50396 uyarınca ozon dirençli
Yüksek derecede ekranlama
düşük aktarım empedansı
(30 MHz'de maks. 250 Ω/km)

Norm referansları / Onaylar
VDE 0250-1 ve HD 627-1 S1'e göre

Ürün yapısı
Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
PVC yalıtımı LAPP P8/1
PVC iç kılıf, siyah
Kalaylı bakır örgü
PVC dış kılıf, siyah (RAL 9005)

Teknik Veri
Sınıflandırma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6: ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu: VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü: VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5

uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı: Statik/Ara sıra hareketli: 6/20xOD*
Nominal gerilim: U0/U: 600/1000 V
Test gerilimi: 4000 V
Topraklama iletkeni: G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı: Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
1121232 2 X 0.75 10.5 46 150
1121233 3 G 0.75 10.9 56 180
1121235 4 G 0.75 11.4 67 214
1121236 4 X 0.75 11.4 67 214
1121237 5 G 0.75 12.1 78 272
1121241 7 G 0.75 12.9 97 242
1121247 12 G 0.75 15.8 168 464
1121251 18 G 0.75 18 229 616
1121254 25 G 0.75 20.7 296 762
1121266 2 X 1.0 10.8 52 160
1121267 3 G 1.0 11.2 66 182
1121268 3 X 1.0 11.2 66 182
1121269 4 G 1.0 11.8 79 210
1121270 4 X 1.0 11.8 79 210
1121271 5 G 1.0 12.6 93 252
1121274 7 G 1.0 13.3 117 335
1121280 12 G 1.0 16.4 204 522
1121284 18 G 1.0 18.7 280 687
1121290 25 G 1.0 21.6 369 884
1121306 2 X 1.5 11.8 69 243
1121307 3 G 1.5 12.3 87 273
1121308 3 X 1.5 12.3 87 273
1121309 4 G 1.5 13 102 290
1121310 4 X 1.5 13 102 290
1121311 5 G 1.5 13.9 125 352
1121314 7 G 1.5 15 180 448
1121320 12 G 1.5 18.7 281 690
1121324 18 G 1.5 21.8 391 938
1121328 25 G 1.5 25.1 518 1180
1121340 3 G 2.5 13.5 123 315
1121342 4 G 2.5 14.6 168 349
1121344 5 G 2.5 15.7 204 515
1121346 7 G 2.5 17 265 619
1121349 12 G 2.5 21.7 421 936
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1121360 4 G 4.0 16.2 238 587
1121361 5 G 4.0 17.7 302 689
1121362 7 G 4.0 19 396 828
1121367 4 G 6.0 17.7 318 715
1121368 5 G 6.0 19.2 419 862
1121372 4 G 10.0 21.7 574 875
1121373 5 G 10.0 23 612 1037
1121377 4 G 16.0 24.3 809 1400
1121378 5 G 16.0 26.7 935 1600
1121381 4 G 25.0 29.8 1165 2179
1121385 4 G 35.0 32.7 1683 2893
1121388 4 G 50.0 39.6 2368 4094
1121391 4 G 70.0 44.5 3261 5467
1121394 4 G 95.0 51 4055 5849
1121397 4 G 120.0 58.1 5225 7509
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