
 ÜRÜN BİLGİSİ

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Ekranlı, Pur kılıflı, PVC damarlı, numaralandırılmış, aşırı esnek kontrol kablosu

ÖLFLEX® Klasik FD 810 CP - Zorlu ortamlardaki güç zinciri uygulamalarında çok yönlü kullanım için perdelenmiş elektrik ve
kontrol kablosu

Bilgi
Core Line Performans - Orta ila yüksek hareket yolları veya ivmelenmeler
Yağa ve sürtünmeye karşı dayanaklı
EMC uyumlu bakır ekranlama

Mekanik dayanım

Yağlara dayanıklı

Enerji zinciri

Parazit sinyalleri

UV-dayanım

Faydalar
Kendini kanıtlamış ve güvenilir
Çeşitli uygulamalar
Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
Ekstra dayanıklı, teşekkürler iç kılıf
Bakır örgü kabloyu
elektromanyetik interferansa karşı ekranlar
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 ÜRÜN BİLGİSİ

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Uygulama alanı
Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
Otomasyon mühendisliğinde kullanılan elektrikli ekipmanlar için güç devreleri
Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
Normal mekanik gerilim şartları altındaki kuru, nemli veya ıslak iç mekanlarda

Ürün özellikleri
IEC 60332.1.2 uyarınca alev geciktirici
Yüksek yağ direnci
Aşınma ve çentik mukavemetli
EMC-uyumlu
Sürtünme oranı düşük yüzey

Norm referansları / Onaylar
Damar ve kaplama VDE 0245/0285'e uygun
Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı
Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büküm (sınıf 6)
Damar izolasyonu: PVC
Kısa kat uzunluklarında bükülmüş damarlar
Dokumasız tekstil sargı
PVC iç kılıf
Kalaylı bakır örgü
Poliüretan kılıf, gri (RAL 7001 benzeri)

Teknik Veri
Sınıflandırma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6: ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu: VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü: VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı: Hareketli: 7,5 x dış çap ölçüsünden itibaren

Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim: U0/U: 300/500 V
Test gerilimi: 4000 V
Topraklama iletkeni: G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı: Hareketli: -5 °C ila +70 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri: Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız

Uyarı
Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi
değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
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ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
0026400 2 X 0.5 6.9 33 70
0026401 3 G 0.5 7.3 39 80
0026402 4 G 0.5 7.9 46 94
0026403 5 G 0.5 8.4 54 106
0026404 7 G 0.5 9.8 70 138
0026405 12 G 0.5 11.3 100 194
0026419 2 X 0.75 7.3 39 81
0026420 3 G 0.75 7.8 48 95
0026421 4 G 0.75 8.4 59 111
0026422 5 G 0.75 9 69 128
0026423 7 G 0.75 10.7 90 171
0026424 12 G 0.75 12.4 129 244
0026425 16 G 0.75 14.2 186 328
0026426 18 G 0.75 14.9 205 356
0026427 25 G 0.75 17.4 271 479
0026430 2 X 1.0 7.7 46 93
0026431 3 G 1.0 8.2 57 109
0026432 4 G 1.0 8.9 70 129
0026433 5 G 1.0 9.8 81 154
0026434 7 G 1.0 11.4 110 200
0026435 12 G 1.0 13.4 182 304
0026438 18 G 1.0 16.1 254 429
0026439 25 G 1.0 18.8 365 593
0026449 2 X 1.5 8.4 58 112
0026450 3 G 1.5 9 75 133
0026451 4 G 1.5 9.9 91 163
0026452 5 G 1.5 10.9 112 193
0026453 7 G 1.5 12.7 145 252
0026454 12 G 1.5 15.1 247 391
0026456 18 G 1.5 17.8 348 542
0026457 25 G 1.5 21.2 498 767
0026470 3 G 2.5 10.8 119 199
0026471 4 G 2.5 11.8 161 238
0026472 5 G 2.5 13.2 194 297
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0026473 7 G 2.5 15.8 262 403
0026474 12 G 2.5 18.2 410 589
0026475 14 G 2.5 19.8 490 702
0026481 4 G 4.0 13.7 238 349
0026483 4 G 6.0 16.1 318 499
0026484 5 G 6.0 17.7 410 596
0026485 4 G 10.0 20.2 521 842
0026487 4 G 16.0 23.6 780 1173
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