
 ÜRÜN BİLGİSİ

UNITRONIC® LiYCY (TP)

DIN 47100 uyarınca renk kodlu, çiftli bükülmüş,ekranlı data kablosu

UNITRONIC® LiYCY (TP): Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 kodlu, 0,34mm² Maxi TERMI-POINT®, bükümlü çift,
alev geciktirici, perdelenmiş, cihaz denetimi

Bilgi
TP = bükülmüş çift
Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Parazit sinyalleri

Faydalar
Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir

Uygulama alanı
Bilgisayar sistemleri elektroniklerinde, elektronik kontrol ekipmanlarında, büro makinelerinde, balanslarda çok fonksiyonlu olarak
kullanılabilir
Kuru ve nemli ortamlar

Ürün özellikleri
Elektrik alanlardan kapasitif parazitlere karşı iyi koruma (örneğin güç kablosu)
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar
VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı
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 ÜRÜN BİLGİSİ

UNITRONIC® LiYCY (TP)

Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
PVC'den damar izolasyonu
TP yapısı
Kalaylı bakır örgü
PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri
Sınıflandırma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6: ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu: DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite: C/C: yaklaşık 120 nF/km

C/S: yaklaşık 160 nF / km
Endüktivite: yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü: İnce bakır tel bükümler
Minimum bükülme yarıçapı: Ara sıra hareket: 15 x dış çap

Sabit tesisat: 6 x dış çap
Sıcaklık aralığı: Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Damar ve kesit mm2 Dış çap [mm] Bakır sayısı [kg/km] Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131 2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
0035141 3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
0035132 4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
0035133 6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 85
0035150 8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
0035134 10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
0035135 12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
0035136 16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
0035142 20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
0035137 25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
0035800 2 x 2 x 0.25 6,3 28 54
0035801 3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68,5
0035802 4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
0035803 6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
0035804 8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
0035805 10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806 12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
0035807 16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
0035808 25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
0035810 2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
0035811 3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
0035812 4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
0035813 6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
0035814 8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
0035816 12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
0035817 16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
0035820 2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
0035821 3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
0035822 4 x 2 x 0.75 10,7 108 179
0035827 5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
0035823 6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
0035824 8 x 2 x 0.75 14,7 180 305
0035825 12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
0035830 2 x 2 x 1.0 9 84 142
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0035831 3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832 4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
0035836 5 x 2 x 1.0 11,8 161 266
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