
 ÜRÜN BİLGİSİ

UNITRONIC® LiYY

DIN 47100 uyarınca renk kodlu data kablosu

UNITRONIC® LiYY: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN47100 kodlu, esnek (0,34mm² çok telli Maxi TERMI-POINT®), alev
geciktirici, cihaz otomasyonu denetimi

Bilgi
Çok fonksiyonlu kullanım için
Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Faydalar
Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
Çok fonksiyonlu uygulama imkanları
Miktara bağlı olarak, dış kılıf uygulama ihtiyaçlarınıza uygun diğer renklerde de üretilebilir

Uygulama alanı
UNITRONIC® LiYY bilgisayar sistemleri elektronik devreleri, elektronik kontrol ekipmanları, büro makineleri, balanslar, vb. içinde
kontrol ve sinyal kablosu olarak da kullanılır
Kuru ve nemli ortamlar
Büküme elverişli esnek yapı

Ürün özellikleri
Çok sayıda damara rağmen, LiYY veri kabloları küçük dış çaplara sahiptir
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar
VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı
Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
PVC'den damar izolasyonu
PVC dış kaplama
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 ÜRÜN BİLGİSİ

UNITRONIC® LiYY

Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)

Teknik Veri
Sınıflandırma ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6: ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu: DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite: Yaklaşık 120 nF/km
Endüktivite: yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü: Bükülü, ince tel

0,34 mm²: 7-telli
Minimum bükülme yarıçapı: Ara sıra hareket: 10 x dış çap

Fixed installation: 4 x outer diameter
Sıcaklık aralığı: Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C

Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²) Dış çap [mm] Bakır sayısı [kg/km] Ağırlık [kg/km]
UNITRONIC® LiYY
0028202 2 x 0.14 3,2 2,7 13,2
0028203 3 x 0.14 3,4 4,05 16
0028204 4 x 0.14 3,6 5,4 18,9
0028205 5 x 0.14 3,9 6,72 22,2
0028207 7 x 0.14 4,2 9,45 28,4
0028208 8 x 0.14 4,9 10,2 35,2
0028210 10 x 0.14 5,2 13,5 41,2
0028212 12 x 0.14 5,6 16,2 48,4
0028214 14 x 0.14 5,8 18,9 52,9
0028216 16 x 0.14 6,1 21,6 59,1
0028220 20 x 0.14 7 27 70,8
0028225 25 x 0.14 7,8 33,6 87,2
0028236 36 x 0.14 8,6 48,6 126,8
0028237 37 x 0.14 8,9 49,7 118
0028240 40 x 0.14 9,3 54 139,1
0028250 50 x 0.14 10,4 67,5 170,9
0028256 56 x 0.14 10,7 78,4 187
0028302 2 x 0.25 3,8 4,8 18
0028303 3 x 0.25 4 7,2 22
0028304 4 x 0.25 4,3 9,6 26,2
0028305 5 x 0.25 4,7 12 31
0028306 6 x 0.25 5,1 14,4 39
0028307 7 x 0.25 5,1 16,8 42
0028308 8 x 0.25 6,2 19,2 49,2
0028310 10 x 0.25 6,8 24 58
0028312 12 x 0.25 7 28,8 67
0028314 14 x 0.25 7,3 33,6 75,3
0028316 16 x 0.25 7,7 38,4 84,3
0028318 18 x 0.25 8,1 43,2 93
0028320 20 x 0.25 8,6 48 102
0028325 25 x 0.25 9,6 60 134
0028330 30 x 0.25 10,3 72 155
0028332 32 x 0.25 10,7 76,8 164
0028336 36 x 0.25 11,1 86,4 182,2
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0028337 37 x 0.25 11,4 88,8 185
0028340 40 x 0.25 12 96,1 200
0028350 50 x 0.25 12,9 120 257,1
0028402 2 x 0.34 4,2 6,6 25
0028403 3 x 0.34 4,4 9,9 31
0028404 4 x 0.34 4,8 13,1 43,2
0028405 5 x 0.34 5,5 16,5 53,8
0028406 6 x 0.34 5,9 19,6 55
0028407 7 x 0.34 5,9 22,8 62
0028408 8 x 0.34 7,1 26,1 73,1
0028410 10 x 0.34 7,6 32,6 82
0028412 12 x 0.34 7,8 39,1 102
0028414 14 x 0.34 8,2 45,7 109
0028416 16 x 0.34 8,7 52 127
0028420 20 x 0.34 9,6 65,2 159,3
0028421 21 x 0.34 10,4 68,6 167
0028425 25 x 0.34 11,2 81,6 190
0028430 30 x 0.34 11,6 98 226
0028436 36 x 0.34 12,5 118 284
0028440 40 x 0.34 13,5 131 317
0028450 50 x 0.34 15 163 407
0028502 2 x 0.5 4,7 9,6 30
0028503 3 x 0.5 5 14,4 39
0028504 4 x 0.5 5,6 19,2 49
0028505 5 x 0.5 6,1 24 65
0028507 7 x 0.5 6,9 33,6 82
0028508 8 x 0.5 8 38,4 90
0028510 10 x 0.5 8,6 48 117
0028512 12 x 0.5 8,9 58 133
0028516 16 x 0.5 10,2 77 170
0028520 20 x 0.5 11,4 96 214
0028525 25 x 0.5 12,7 120 265
0028530 30 x 0.5 13,2 144 304
0028540 40 x 0.5 15,8 192 392
0028602 2 x 0.75 5,1 14,4 48
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0028603 3 x 0.75 5,6 21,6 57
0028604 4 x 0.75 6,1 28,8 69
0028605 5 x 0.75 6,9 36 78
0028607 7 x 0.75 7,5 50 112
0028608 8 x 0.75 8,7 58 126
0028610 10 x 0.75 9,4 72 149
0028612 12 x 0.75 10,1 86 176
0028616 16 x 0.75 11,2 115 218
0028620 20 x 0.75 12,4 144 274
0028625 25 x 0.75 14 180 320
0028702 2 x 1.0 5,6 19,2 55
0028703 3 x 1.0 5,9 29 70
0028704 4 x 1.0 6,4 38,4 79
0028705 5 x 1.0 7,3 48 98
0028802 2 x 1.5 6,2 29 74
0028803 3 x 1.5 6,8 43 89
0028804 4 x 1.5 7,4 58 105
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